VERKTQY

Et utvalg av verktey og tilbehar for elektromateriell




KNIPEX Sideavbiter for elektromateriell

ESSE12

e Sideavbiter for finmontering og kapp,
f.eks innen elektro og finmekanikk

 Egnet for myke, medium-harde og harde
ledere

* Gir rene kuttflater

Elnr. Art.nr.
8824521 62120531

* Max leder/kabeldiameter 1,6 mm (myk)
og 1,2 mm (hard).

 Kan benyttes i omrader som krever ESD
beskyttelse

e Materiale: Polert smidd og oljeherdet stal

Produktnavn

Knipex kutter for elektromateriell, ESSE 12

KNIPEX Sideavbiter for kraftig belastning

KSSI18

 Sideavbiter for kraftig belastning, tysk-
produsert

* Herdede skjaer med presisjonssliping

* Ergonomisk utferelse

e Kan kutte harde/tykke materialer uten at
du ma bruke mye kraft

Elnr. Art.nr.
8824522 62120522

KNIPEX Kabelkutter

KSRI 628

* Ergonomisk kabelsaks med skrallefunks-
jon og skjeer i oljeherdet vektaystal

* For ledere/kabler i kobber
eller aluminium

* Ytterdiameter opp til 52 mm.

Elnr. Art.nr.
8824501 62120525
61813775

Kutte og holde

* For alle typer ledere, ogsa for pianotrad
Kutter kabel opp til 3,8mm (medium),
2,7mm (hard), 2,2mm (piano).

e |solerte handtak muliggjer arbeid under
spenning opp til 1kV

Produktnavn

Knipex Sideavbiter for kraftig belastning, KSSI 18

* Hgy utveksling, kan kutte harde /tykke
materialer uten at du ma bruke mye kraft

¢ Kan mangvreres med en hand takket
veere skrallefunksjonen

* Isolerte handtak muliggjer arbeid under
spenning opp til 1kV

Produktnavn

Knipex Kabelkutter KSRI 628
Reserveblad til KSRI 628



KNIPEX NEBBTANG

FRZI 16

¢ |solert nebbtang for gripe- og skjaerearbeid
 Ergonomisk utferelse

 Tangen har skjeerekant for rene kutt.

e |solerte handtak muliggjer arbeid under
spenning opp til 1kV
¢ Materiale smidd og oljeherdet stal

* Velegent for finere gripearbeid

Elnr. Art.nr.
8824520 62120503

Produktnavn
Knipex nebbtang FRZI 16

KNIPEX AVMANTLINGSKNIV

Med isolert handtak

Avmantlingskniv med herdet rustfritt
knivblad

Isolert handtak for trygg avmantling

» Sklisikkert ergonomisk skaft og spesial-
utformet knivblad gir god fingerbeskyttelse

og god kraftoverfering ved avmantling

Glidesko pa tuppen gjor det enkelt & * |deell for avmantling av ROFLEX® i stgrre

avmantle kabler med myk ytterkappe tverrsnitt

uten & skade lederne

Isolerte handtak muliggjer arbeid under
spenning opp til 1kV

Produktnavn
KNIPEX Avmantlingskniv

Elnr. Art.nr.
8824514 62120511

STARSTRIP AVMANTLINGSVERKT@Y

4,5-40 mm
e Pélitelig og holdbart avmantlingsverktay e Mulighet for & justere dybde pé kniv
for runde kabler * Ren og pen avmantling
e Diameter opp til 40 mm. ¢ Kan lage runde, langsgaende og spiral snitt
 Fungerer godt, selv pa kabler med litt * Robust og slitesterke
kraftigere isolasjon, slik som PTE, TPE, * Verktoyet har utskiftbare haker
fluorpolymer og PUR kappe ¢ Reservekniv (bestilles separat) er enkel a

» Skjeereblad i hay kvalitet bytte og kan oppbevares i handtaket

Elnr. Art.nr. Produktnavn
8824502 61735820 STAR STRIP Avmantlingsverktoy (kabelhaker inkludert)
8824503 61735821 Reserveblad til STARSTRIE a\fmantllngsverktﬂy

(kan oppbevares i handtaket)
8824505 61735823 Stor kabelhake til STARSTRIP avmantlingsverktey, 20-40 mm
8824504 61735822 Liten kabelhake til STARSTRIP avmantlingsverktay, 4,5-25 mm

Kutte/holde og avmantle



FIBRE STRIP AVMANTLINGSVERKT@Y

Avmantlings og demonteringsverktoy
* For signal-, telefon- og AV- og datakabler ¢ Noyaktig, 9 forhandsdefinerte posisjoner

av kobber eller fiber * Brukervennlig: Lukk verkteyet, for inn
» Ogsa egnet for asymmetrisk kabeldesign kabelen og vri. Nar du apner verkteyet
(OLFLEX Heat, etc.) igjen er kabelen ferdig avmantlet!
¢ Kniver av herdet spesialstal o Lukket og sikker lgsning, ingen fare for &
* Holdbart, testet for 50 000 avmantlinger skjaere seg.

 Praktisk design som passer i belte eller i

lommen
Einr. Art.nr. Produktnavn
8824524 61735834 Avmantlingsverktey, Fibre Strip

FC STRIP, AVMANTLINGSVERKT@Y

For Fast Connect

e Tidsbesparende avmantlingsverktoy for 2 trinns avmantling for kabler med en yt-
Fast Connect kabler terdiameter fra 2,5 - 8 mm.

* Fjerner kobberskjerm og ytterkappe i ett * Knivkassett for PROFIBUS medfelger
steg * Knivkassett for ETHERLINE kan kjepes

e Forhindrer skade pa lederne separat, se nedenfor

* Verktoyet kan justeres slik at det egner
seg for alle typer Fast Connect kabler

Elnr. Art.nr. Produktnavn

8824525 21124030 FC Avmantlingsverktsy MED BLA knivkassett
8824526 21124040 FC Avmantlingsverktey, UTEN knivkassett
8824527 21124041 FC STRIP knivkassett BLA for PROFIBUS
8824528 21124021 FC STRIP knivkassett GRONN for ETHERLINE

BASIC STRIP AVMANTLINGSTANG

Avmantlingstang med kutter

 Selvjusterende avmantlingstang for  Ekstra skjaerefunksjon, opp til en diameter
PVC kabler pa 2 mm.

* Avmantler kabler og ledere med tverrsnitt
fra 0,2 - 6 mm?

Elnr. Art.nr. Produktnavn

8824523 61725960 Avmantlingstang, Basic Strip

Avisolere/Avmantle



BASIC STRAMMEVERKT@Y FOR PLASTSTRIPS

Strammetang for plaststrips

* Prisgunstig strammetang for plaststrips * Kan strammes stegvis om gnskelig

* Rask og effektiv stramming og kutting av e Egnet for strips opp til 4,8 mm. bredde
strips

Elnr. Art.nr. Produktnavn

8824529 62120321 BASIC Strammetang, strips

FLEXIMARK® HT-338 STRAMMEVERKT@Y FOR STALSTRIPS

Strammetang for stalstrips

» Smidig verktgy som bade strammer og * Kan strammes stegvis om gnskelig
kutter stalstrips automatisk og effektivt * Egnet for strips opp til 7,9 mm. bredde
* Egnet for strips i rustfritt stal og 0,3 mm tykkelse
e Montering med pistol hjelper deg d unngd ¢ Holdbar, testet for opp til 2000
skarpe kanter, og dermed reduseres stramminger

risikoen for skader

Elnr. Art.nr. Produktnavn

1857519 83250022 FLEXIMARK HT-338 Strammetang,| stalstrips

Spor oss gjerne om strips!

Vi har et bredt utvalg av strips i syrefast stal eller sort plast.

Strammetang / Strips 5



CHAMPION TROMMELAVRULLER

* Universal vedlikeholdsfri kabelavruller  « Lav vekt, takket veere design i forsterket

« Perfekt for daglig bruk pa verksted, polyamid og profilert aluminium
byggeplasser eller som lagerlgsning pa o Sterke stillbare valser, bestandige mot de-
elektroverksted formering og bulker

* Maks trommelbredde for e Stallager pa valser gir ekstra lang levetid
Champion 52 er 520 mm. * 200 kg. baerevekt
Champion 67 er 670 mm. e 4 stk gummifatter er inkludert

e Har du sterre tromler, kan 2 avrullere
plasseres ved siden av hverandre, maks

400 kg.

Elnr. Art.nr. Produktnavn
8824515 85008070 Champion 52 Trommelavruller
8824516 85008071 Champion 67 Trommelavruller

TILBEHGR TIL CHAMPION 52/67

Hjul og gummifotter
* 4 hjul som er svingbare, 360 grader * 4 stk Reserve gummifgtter
¢ 2 av hjulene er lasbare

Elnr. Art.nr. Produktnavn

8824517 85008072 Hjulsett for Champion 52 /67

8824518 85008073 Gummifgtter for Champion 52 /67

SKINMATIC® RZ, Nippelverktay

Universalt monteringsverktay for nipler

* Montasjeverktay for rask og effektiv o Skrus til etter at kabelen er satt inn
montering av kabler og nipler * Ergonomisk grep

e Justerbart for skiftngkkelstarrelser
fra 14-33 mm. Egnet for M12-M25,

PG 7-PG21
Elnr. Art.nr. Produktnavn
1247790 61791260 NIPPELVERKT@Y SKINMATIC®RZ

Trommelavruller / Nippelverktoy



MONTQARPAKKE MED TANG OG MERKEHYLSE

* PTE Merkehylse og FL52 ERA tang
e Pakken bestér av PTE transparent merke-
hylse og FL-52 ERA hull/klippetang

Elnr. Art.nr.
1857741 83259555
1857742 83259554

* Halogenfri og UV bestandige hylser for
merketape eller FLEXIMARK® Flexilabel
* Hylsen kuttes og hulles enkelt med tangen

Produktnavn

Monterpakke med tang og merkehylse 12 mm
Monterpakke med tang og merkehylse, 9,5 mm

PROTECT, SETT MED KRYMPESLANGER

Utvalgsboks med ferdig kuttede krympeslanger

» Utvalgsboks med fleksible krympeslanger
av polyolefin i flere farger

» Brukes hovedsakelig til reparasjons- og
vedlikeholdsforméal samt for produksjon
av sma serier

* Inneholder gul/grenn versjon for merking
av jordede kabler og kontakter

e Alle farger, untatt klar versjon er av
flammehemmende materiale

Art.nr.
61742465

Elnr.

8824530

DOBLE ENDEHYLSER

Utvalgsboks med doble endehylser

* Smart og hendig utvalgsboks som inne-
holder doble endehylser i flere farger i
tverrsnitt fra 0,75 - 2,5 mm?

e Endehylsene er velegnet til ledere som
skal kobles til koblingsskap eller i
apparatkonstruksjon

* Velegnet for krimptilkobling

Art.nr.
61802046

Elnr.

8824531

Merkesett/Krympeslange /Endehylser

 sort versjon er UV-bestandig
Utmerkede mekaniske og fysiske egen-

skaper
Godkjent for bruk i Nord Amerika og

Kanada

Silikonfri

Settet inneholder en hendig, brukervennllg
og allsidig varmepistol

Produktnavn

PROTECT utvalgsboks med krympeslanger

Passende krimpinnsats:

PWE 12.090-6 gronn

Lederendehylser i henhold til DIN 46228,
del 4 (0,25 mm? og 0,34 mm? er ikke
standardisert)

Design: 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,
2x1,5 -8mm, 2x2,50 - 10mm

Boksen inneholder 200 stk

Produktnavn

Doble endehylser, utvalgsboks



8| OLFLEX®

Kraft og kontrollkabler

UNITRONIC®
Data kommunikasjonssystemer ETH E RLI N E®

.‘ Data kommunikasjonssystem
for ETHERNET teknologi

8% | HITRONIC®

Optiske overfegringsssystemer

¢
g EPIC®

Industri kontakter

SKINTOP®

Nipler

L/
Y

SILVYN®

Beskyttende slange og
kabelbzerende system

&’ FLEXIMARK®

Merkesystem
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