Ethernet Patch-kabler for industrielle applikasjoner

Vare Ethernet patch-kabler er designet for & mate de
strenge kravene for PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT
og andre standarder for industrielle applikasjoner. Kablene
er palitelige og designet for real-time data overfering,
de sikrer semlgs og uforstyrret kommunikasjon i
industrielle nettverk. Takket vaere robust konstruksjon
og heykvalitets utforming, sikrer vare patch-kabler
optimal funksjonalitet selv i toffe og krevende

Patch-kablene varierer ut i fra folgende kriterer:
e Tilkoblet pa en eller 2 sider.
* Forskjellige datakonnektorer i hver ende
e Velg mellom 2 eller 4 lederpar

e \Versjoner velegnet for bade statisk og fleksibel installasjon, i kabelkjeder og i torsjonsapplikasjoner

e \Versjoner for Cat. 5, Cat.5e, Cat, 6, Cat.6A

e Datakonnektorer med forskjellige tilkoblingsalternativer, pin konfigurasjoner og fargekodinger (M8 A-kodet,

M12 D-kodet, M12 X-kodet, RJ45)

* Ytterkappe og isolasjonsmaterialer som er velegnet for industrien

miljoer. Med bestandighet mot mekanisk stress,
vibrasjoner, og elektromagnetiske forstyrrelser, leverer
kablene kontinuerlig hoyhastighetsforbindelse. Patch-
kablene er tilgjengelig i forskjellige lengder og
konfigurasjoner, og vare lgsninger tilbyr rask og enkel
installasjon i ulike applikasjoner. Velg vare palitelige
produkter, sa far du en holdbar og effektiv tilkobling for
dine industrielle automasjonssystemer.
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Ethernet Patch-kabler for PROFINET
ogsa egnet for ETHERNET /IP & EtherCAT

Varenavn Kategori | Applikasjons- Design
omrade

ETHERLINE® PN Cat. 6/6A | Fleksibel/ Kabel: S/FTP, PUR; 4x2x26/7 AWG

Cabinet Cat.6a Tavler Konnektor: RJ45

Patchcords

ETHERLINE® PN Cat. 5/5e | Fast, Kabel: SF/UTP, PVC; 2x2x22/7 AWG
l‘”-"-"]-==-lw_ud Cat.5 Patchcords PN Type A Konnektor: M12 D / RJ45 / apen ende

ETHERLINE® PN Flex Cat. 5/5e | Fleksibel, Kabel: SF/UTP, PVC; 2x2x22/7 AWG
I‘”"‘]-==-lw‘wl Cat.5 Patchcords PN Type B Konnektor: M12 D / RJ45 / apen ende

ETHERLINE® PN FD Cat. 5/5e | Kabelkjede, Kabel: SF/UTP, PUR; 2x2x22/7 AWG
|‘”—"—“]_==-lﬂ7ﬂ Cat.5 M12 Patchcords PN Type C Konnektor: M12 D / RJ45 / apen ende

. ETHERLINE® TORSION Cat. 6/6A | Torsjon, Kabel: SF/FTP, PUR, 4x2x24 /7 AWG
”’Dh Cat.6A Patchcords PN Type C Konnektor: M12 X

Ethernet Patchcords for ETHERNET/IP & EtherCAT

Varenavn Kategori | Applikasjons- Design
omrade

ETHERLINE® LAN Cat. 6/6A | Fleksibel/ Kabel: S/FTP, Halogenfri, 4x2x26/7 AWG
Cat.6A Patchcords Tavler Konnektor: RJ45
ETHERLINE® Flex H Cat. 5/5e | Fleksibel Kabel: SF/UTP, Halogenfri, 2x2x26 /7 AWG
Cat.5 Patchcords Konnektor: M12 D / RJ45 / apen ende
ETHERLINE® Flex P Cat. 5/5e | Fleksibel Kabel: SF/UTP, PUR, 2x2x26/7 AWG
Cat.5 Patchcords Konnektor: M12 D / RJ45 / apen ende
ETHERLINE® EC FD Cat. 5/5e | Kabelkjede Kabel: SF/UTP, PUR, 2x2x26/19 AWG
Cat.5e Patchcords Konnektor: M12 D / M8 A / RJ45 / &pen ende
ETHERLINE® FLEX Cat. 6/6A | Fleksibel Kabel: S/FTP, PUR, 4x2x26/7 AWG
Cat.6A Patchcords Konnektor: M12 X / RJ45 / &pen ende
ETHERLINE® FD Cat. 6 Kabelkjede Kabel: SF/UTP, PUR, 4x2x26/19 AWG
Cat.6 Patchcords Konnektor: M12 X / RJ45 / apen ende

. ETHERLINE® TORSION | Cat. 6/6A | Torsjon Cable: SF/FTP, PUR, 4x2x24/7 AWG

ﬂ:ﬂh Cat.6A Patchcords Konnektor: M12 X
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